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ENERGY

PIU ENERGIA AL TUO STILE D’ARREDO
MORE ENERGY TO YOUR FURNISHING STYLE

La collezione di miscelatori monocomando ENERGY é una
soluzione di rubinetteria versatile e moderna. Il design di
ENERGY coniuga in modo armonioso raggiature morbide
con superfici piatte e profilate. La fusione in ottone include
la sagoma dell'aeratore che scompare cosi al suo interno
senza interrompere la continuita visiva del miscelatore.
La serie € dotata di cartuccia a dischi ceramici @ 35 mm.

The ENERGY single-lever mixers collection is a versatile and
modern faucet solution. The design of ENERGY harmoniously
combines soft curvings with flat profiled surfaces. The brass
shape includes the outlet shape of the aerator, which this
disappears inside without interrupting the visual continuity of the
mixer. The series is equipped with a @ 35 mm ceramic disc
cartridge.
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OPZIONI DI FINITURA - FINISHING OPTIONS

CR FIN1
cromo nero opaco
! chrome CR matt black NO
bianco opaco
matt white BO

i . .
. visual inox
‘, visual steel XV

FIN 2

EY15PXV




MISCELATORI LAVABO - WASHBASIN MIXERS
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EY10
Miscelatore monocomando lavabo, con scarico.
Single-lever basin mixer, with pop-up waste.

CR FIN 1

&
EY11 :
Miscelatore monocomando lavabo, senza
scarico.
Single-lever basin mixer, without waste.

CR FIN 1

EY12

Miscelatore monocomando lavabo, senza
scarico e senza foro sul corpo.

Single-lever basin mixer, without waste and
without body hole.

CR FIN1

EY15

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,
con piastra orizzontale in ottone.

Single-lever built-in basin mixer, with wall plate in
brass.

CR FIN 1

EY15L

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,
con piastra orizzontale in ottone, lunghezza
bocca 23 cm.

Single-lever built-in basin mixer, with wall plate in
brass, spout length 23 cm.

CR FIN 1

—Bem
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EY10ACC

Miscelatore monocomando per lavabo,

modello “A” altezza media, scarico click-clack

con troppo-pieno incluso.

Single-lever basin mixer, model “A” medium

height, click-clack waste with overflow included.
CR FIN 1

I" e

EY12A

Miscelatore monocomando per lavabo, modello
“A” altezza media, senza scarico e senza foro sul
Corpo.

Single-lever basin mixer, model “A” medium
height, without pop-up waste and with no rear
hole.

CR FIN1

EY15P

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,
su due piastre Quadre separate.

Built-in single-lever basin mixer on two Separate
square plates.

CR FIN 1

EY15PL

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,
su due piastre Quadre separate. Lunghezza
bocca 23 cm.

Built-in single-lever basin mixer on two Separate
square plates. Spout length 23 cm.

CR FIN 1

RN
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e 27m e
EY10L

Miscelatore monocomando lavabo alto L, con
scarico click-clack con troppo-pieno.
Single-lever high L basin mixer, with click-clack
waste and overfolw.

CR FIN 1

I" e
EY11L
Miscelatore monocomando lavabo alto L, senza
scarico.
Single-lever high L basin mixer, without waste.

CR FIN 1

—2B20m

EY57

Miscelatore monocomando lavabo due fori,
Senza scarico.

2-holes single-lever washbasin mixer, without
waste.

CR FIN 1

EY57L

Miscelatore monocomando per lavabo a due fori,
con bocca L, altezza 33cm. Scarico non incluso.
2-holes single-lever basin mixer, with L spout,
height 33cm. Waste not included.

CR FIN 1



EY18 '
Miscelatore monocomando lavabo da terra con
scarico click-clack con troppo-pieno. Prodotto
completo.
Single-lever mixer for floor mounting with click-
clack waste and overfolw. Complete product.

CR FIN 1
QO8FIS2
Solo parte interna.
Built-in components only.

CR

EY18E
Solo parti esterne.
Exposed components only.

CR FIN1

L

- 2220m

EY72C

Miscelatore monocomando per lavello, serie
ENERGY con canna corta a “U’, tipo lusso.
Single-lever one-hole sink mixer, ENERGY
series with short “U” spout, luxury type.

CR FIN 1

R 1 [E—

235 0m

EY72

Miscelatore monocomando monoforo 90°, con
canna alta girevole.

Single-lever sink mixer 90°, high swivel spout.

CR FIN 1

LAVABO A MURO CON BOX INCASSO - WALL WASHBASIN MIXER WITH BUILT-IN BOX

AR O

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:

Agom. -

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:

CR FIN 1 CR FIN 1
EY15LWB EY15PLWB
Idem sopra, con lunghezza bocca 23 cm. Idem sopra, con lunghezza bocca 23 cm.
Same as above, with spout length 23 cm. Same as above, with spout length 23 cm.

CR FIN 1 CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:
WBOX15

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:
WBOX15



e 48 cm T

BOCCHE - SPOUTS

23cm -

91EYL
Bocca incasso, 23 cm.
Built-in spout, 23cm.
CR FIN 1

MISCELATORI BIDET - BIDET MIXERS

91EY
Bocca incasso.
Built-in spout.

CR FIN 1
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EY20

Miscelatore monocomando bidet, con scarico.
Single-lever bidet mixer, with pop-up waste.

CR FIN 1

13cm
7
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EY21
Miscelatore monocomando bidet, senza scarico.
Single-lever bidet mixer, without waste.
CR FIN 1

L
EY22 ;
Miscelatore monocomando bidet, senza scarico
e senza foro sul corpo.
Single-lever bidet mixer, without waste and
without body hole.
CR FIN 1

EY65W
Miscelatore incasso per shut-off con supporto
doccia/presa acqua integrato, attacco conico da
1/2”, con doccetta shut-off e flessibile cm 120.
Built-in shower mixer with integrated shower
holder/water punch onflange, with 1/2 connection,
with shut-off and flexible hose cm 120.

CR FIN 1

EY65B

Miscelatore incasso per shut-off con supporto
doccia/presa acqua integrato, attacco conico da
1/2”, senza kit doccia.

Built-in - shower mixer with integrated shower
holder/water punch onflange, with 1/2 connection,
without shower kit.

CR FIN 1

~
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EYC31DP

Miscelatore  monocomando esterno  doccia,
interasse 100 mm, con doccetta shut-off e
flessibile cm 120.

Wall mounted single lever shower mixer , interaxis
100 mm, including shut-off and

flexible hose cm 120.

CR

JT

EYC31

Miscelatore monocomando esterno  doccia,
interasse 100 mm, senza kit doccia.

Wall mounted single lever shower mixer , interaxis
100 mm, without shower kit.

CR FIN1



MISCELATORI ESTERNI PER VASCA E DOCCIA - EXPOSED MIXERS FOR BATH AND SHOWER

EY02
Miscelatore vasca con deviatore integrato, con
flessibile cm 150 e doccetta a 3 funzioni con
pulsante cambio getti, anticalcare e supporto
snodato.
Wall mounted bath mixer with integrated diverter,
with flexible hose cm 150 and 3 functions
antilimestone handshower with button to change
Jets and swivel shower holder.

CR

EY05

Miscelatore vasca con deviatore integrato, senza
kit doccia.

Wall mounted bath mixer with integrated
diverter, without shower kit.

CR FIN 1

e i

e

EY03
Miscelatore monocomando per bordo vasca,
con flessibile cm 150 e doccetta a 3 funzioni con
pulsante cambio getti, getti in silicone anticalcare
€ supporto snodato.
Single lever bath mixer with diverter, with flexible
cm 150 and 3 functions antilimestone handshower
with button to change jets, silicon jets and swivel
shower holder.

CR

EY04

Miscelatore monocomando per bordo vasca,
senza kit doccia.

Single lever bath mixer with diverter, without
shower kit.

CR FIN 1

—_ = i )
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EY08
Miscelatore vasca da pavimento, con deviatore
e kit doccia con doccetta in ABS 4 funzioni con
pulsante cambio getti, anticalcare e flessibile 150
cm, senza scarico. Prodotto completo.
Single-lever bath mixer floor mounting, with
diverter and shower kit, 4 functions antilimestone
handshower in ABS with button to change
Jjets and flexible hose 150 cm, without waste.
Complete product.

CR FIN 1

QO8FIS2
Solo parte interna.
Builtin components only.

CR

EYOSE
Solo parti estermne.
Exposed components only.

CR FIN 1

ik

EY38

Miscelatore doccia con leva frontale con flessibile
cm 150 e doccetta a 3 funzioni con pulsante
cambio getti, anticalcare con supporto snodato.
Exposed shower mixer with frontal lever with
flexible cm 150 and 3 functions with button to
change Jjets, antilimestone handshower with
silicon jets and swivel shower holder.

CR

EY33

Miscelatore doccia con leva frontale ,senza kit
doccia.

Exposed shower mixer with frontal lever, without
shower kit.

CR FIN 1



MISCELATORI A INCASSO PER VASCA - BUILT-IN MIXERS FOR BATH

i
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SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY53D2WB

Set aincasso a 2 vie per vasca su piastra unica reftangolare.
2-way built-in set for bathtub on a single rectangular plate.
CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D2 pag 304

»

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY54D2WB

Set miscelatore a incasso a 2 vie per vasca/doccia su piastra unica
rettangolare. Da completare con la seconda uscita.

2-way built-in mixer set for bathtub / shower on single rectangular plate. To be
completed with the second water outlet.

CR FIN 1

e
Ay

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D2 pag 304

»

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY54D3WB

Set miscelatore a incasso a 3 vie per vasca/doccia su piastra unica
rettangolare. Da completare con la seconda e la terza uscita acqua.

3-way built-in mixer set for bathtub / shower on single rectangular plate. To be
completed with the second and the third water outlet.

CR FIN1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D3 pag 308

VIE
WAYS

I

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY53D2PWB

Set aincasso a 2 vie per vasca su piastre Quadrate separate.
2-way built-in set for bathtub on separate square plates.
CR FIN1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBO0X97D2 pag 304

VIE
WAYS

e
WAy

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY54D2PWB
Set miscelatore a incasso a 2 vie per vasca/doccia su 3 piastre Quadrate. Da
completare con la seconda uscita acqua.
2-way built-in mixer set for bathtub / shower on 3 square plates.To be
completed with the second water outlet.
CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D2 pag 304

VIE
WAYS

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY54D3PWB

Set miscelatore a incasso a 3 vie per vasca/doccia su 3 piastre quadrate. Da
completare con la seconda e la terza uscita acqua.

3-way built-in mixer set for bathtub / shower on 3 separate square plates. To
be completed with the second and the third water outlet.

CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D3 pag 308

Set doccia acquistabile separatamente a pagina 427 - Shower set can be purchased separately on page 427



MISCELATORI A INCASSO PER DOCCIA - BUILT-IN MIXERS FOR SHOWER

VIA
WAY .

EY30
Miscelatore monocomando a incasso per doccia completo, con piastra tonda.
Complete single lever built-in shower mixer, round wall plate.

CR FIN 1

e
WA
EY09
Miscelatore monocomando a incasso con deviatore per vascal/doccia
completo.

Complete single lever built-in bath/shower mixer with diverter, round wall plate.

CR FIN 1

N09B EYO09E
Solo parte interna. Solo parte esterna.
Built-in components only. Exposed components only.
CR FIN 1 CR FIN 1
T

POS. 2 ﬁ

A

> POS. 1

EYO9H
Miscelatore a incasso per vascaldoccia con deviatore a 2 vie a vitone
ceramico, su piastra tonda. Per selezionare l'uscita desiderata, la manopola
del deviatore deve essere ruotata da una posizione all'altra.
Built-in bath/shower mixer with 2-way diverter with ceramic head valve, on
round wall plate. To select the desired output, the diverter knob must be turned
from one position to the other.

CR FIN 1

NO9HB EY09E
Solo parte esterna.

Solo parte interna. i
Built-in components only. Exposed components only.
CR FIN 1 CR FIN 1

EY30L

Miscelatore monocomando incasso per doccia completo, con piastra
rettangolare lusso.

Complete single lever built-in shower mixer, with deluxe rectangular plate.

CR FIN 1

VIE
WAYS

e
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EYOOL

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per vasca/doccia completo,
con piastra rettangolare lusso.

Complete single lever built-in bath/shower mixer with diverter, with deluxe

rectangular plate.
CR FIN1

N09B EY0ILE

Solo parte interna. Solo parte esterna.

Built-in components only. Exposed components only.
CR FIN 1 CR FIN 1

POS 2"“ |
“ POS. 1
EY09HL

Miscelatore a incasso per vasca/doccia con deviatore a 2 vie a vitone
ceramico. Per selezionare ['uscita desiderata, la manopola del deviatore deve
essere ruotata da una posizione all'altra.

Built-in bath/shower mixer with 2-way diverter with ceramic head valve. To
select the desired output, the diverter knob must be turned from one position
to the other.

CR FIN 1
NO9HB EYOILE
Solo parte interna. Solo parte esterna.
Built-in components only. Exposed components only.

CR FIN 1 CR FIN 1



Pos.é'"“ :ﬁ
~ POIS. 1 -
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EY09HRG

Miscelatore a incasso per vasca/doccia con deviatore a 2 vie con vitone
ceramico, su piastra rettangolare, montaggio orizzontale. Per selezionare
l'uscita desiderata, la manopola del deviatore deve essere ruotata da una
posizione allaltra.

Built-in bath/shower mixer with 2-way diverter with ceramic head valve, on
rectangular plate, horizontal mounting. To select the desired output, the
diverter knob must be turned from one position to the other.

CR FIN1
NO9HRB

Solo parte interna. % Solo parte esterna.

Built-in components only. Exposed components only.
CR FIN 1 CR FIN 1

EY09GE

e
WS
SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY92ZPWB

Miscelatore a incasso per vasca/doccia con deviatore a 2 vie di tipo meccanico,
su due piastre Quadrate.
Built-in bath/shower mixer with 2-way mechanical diverter, on two square

plates. CR FIN1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBO0X92Z pag 300

£HE
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SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY97D2PWB

Set miscelatore a incasso a 2 vie per vasca/doccia su 3 piastre Quadrate. Da
completare con la seconda uscita.
2-way built-in shower mixer set on 3 square plates. To be completed with the
second water outlet.

CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D2 pag 304

VIE
WAYS

VIE
WAYS

POS. 2
> Po:s. 1
EY09HG i J

Miscelatore a incasso per vasca/doccia con deviatore a 2 vie a vitone ceramico,
su piastra rettangolare. Per selezionare I'uscita desiderata, la manopola del
deviatore deve essere ruotata da una posizione all'altra.

Built-in bath/shower mixer with 2-way diverter with ceramic head valve, on
rectangular wall plate. To select the desired output, the diverter knob must be
turned from one position to the other.

CR FIN 1
NO9HB EY09GE
Solo parte interna. Solo parte esterna.
Built-in components only. Exposed components only.
CR FIN 1 CR FIN 1

ViE
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i

SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:

EY92ZWB

Miscelatore a incasso per vasca/doccia con deviatore a 2 vie di tipo meccanico,
su piastra rettangolare.

Built-in bath/shower mixer with 2-way mechanical diverter, on rectangular

plate. CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBO0X92Z pag 300
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SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY97D2WB

Set miscelatore a incasso a 2 vie per vasca/doccia su piastra rettangolare. Da
completare con la seconda uscita.
2-way built-in shower mixer set on rectangular plate. To be completed with the
second water outlet.

CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D2 pag 304
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EY92

Miscelatore monocomando a incasso per doccia, con deviatore a due posizioni
(due uscite ed una entrata) su piastra unica rettangolare.

Single-lever built-in shower mixer with 2 positions diverter (2 outlets and 1
inlet) on single rectangular plate.

CR FIN 1

3

KK

EY93ZPWB
Miscelatore aincasso per vasca/doccia con deviatore a 3 vie di tipo meccanico,

su due piastre Quadrate.
Built-in bath/shower mixer with 3-way mechanical diverter, on two square

plates. CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBO0X93Z pag 302
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SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY97D3PWB
Set miscelatore a incasso a 3 vie per vasca/doccia su 3 piastre Quadrate. Da
completare con la seconda e la terza uscita acqua.
3-way built-in bath/shower mixer set on 3 square plates. To be completed with

the second and the third water outlet.
CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D3 pag 308

WAYS
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EY93ZWB
Miscelatore aincasso per vasca/doccia con deviatore a 3 vie di tipo meccanico,

su piastra rettangolare.
Built-in bath/shower mixer with 3-way mechanical diverter, on rectangular

plate. CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBO0X93Z pag 302

Wil i
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SOLO PARTE ESTERNA - EXPOSED COMPONENTS ONLY:
EY97D3WB
Set miscelatore a incasso a 3 vie per vasca/doccia su piastra rettangolare. Da

completare con la seconda e la terza uscita acqua.
3-way built-in shower mixer set on rectangular plate. To be completed with the

second and the third water outlet.
CR FIN 1

SOLO PARTE INTERNA - BUILT-IN COMPONENTS ONLY:

WBOX97D3 pag 308
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EY93

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a tre vie (una entrata e

tre uscite) su unica piastra rettangolare.
Single lever built-in shower mixer with three ways diverter (1 inlet and 3

outlets) on single rectangular plate.
CR FIN 1

45115

¥l
|
EY94
Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 4 posizioni (4 uscite ed
1 entrata) su piastra unica rettangolare.
Single-lever shower mixer with 4 positions diverter (4 outlets and 1 inlet,) on

single rectangular plate.
CR FIN 1

ViE
ik

EY95 - '

Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 5 posizioni (5 uscite ed

una entrata) su piastra unica rettangolare.
Single-lever shower mixer with 5 positions diverter (5 outlets and 1 inlet) on

single rectangular plate.
CR FIN 1




COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

~ min. 108 cm- max. 162 cm

i | £

EY37ASD20
Con soffione da 20x20 cm.
With shower head 20x20 cm.

EY37ASD25 R
Con soffione da 25x25 cm.
With shower head 25x25 cm.

EY37ASD30
Con soffione da 30x30 cm.
With shower head 30x30 cm.

CR

CR

EY34AEC20

Set doccia composto da: miscelatore esterno con
attacco superiore, soffione in abs 356SD20X,
colonna doccia in ottone telescopica, altezza
asta regolabile, con deviatore 330A, doccetta in
abs con 3 funzioni 318CP, flessibile 150 cm.
Shower set including: exposed mixer with upper
connection, abs shower head 356SD20X,
telescopic brass shower column, with height-
adjustable rod, with diverter 330A, 3-function abs
hand shower 318CP, 150 cm flexible hose.

Willee

T \

~ min. 103 cm-max 157 em

Set doccia composto da: miscelatore esterno con
deviatore vasca/doccia, soffione in abs @ 20cm
354EC20X, colonna doccia in ottone telescopica,
altezza asta regolabile 329A, doccetta in abs con
3 funzioni 318MP, flessibile 150 cm.

Shower set including: exposed mixer with bath/
shower diverter, abs @ 20 cm shower head
354EC20X, telescopic brass shower column,
with height-adjustable rod 329A, 3-function abs
hand shower 318MP, 150 cm flexible hose.

CR

["__L |E:*|‘~ jh ';:-'If:- 1hllen

- min. 103 cm-max 157 cm

fr |

EY34ASD20
Con soffione da 20x20 cm.
With shower head 20x20 cm.

EY34ASD25 CR
Con soffione da 25x25 cm.
With shower head 25x25 cm.

EY34ASD30
Con soffione da 30x30 cm.
With shower head 30x30 cm.

CR

CR

' EY37AEC20

150 cm.

- min. 108 cm-max. 162cm s

flexible hose.
CR

i | Rk

Set doccia composto da: miscelatore esterno
con deviatore vasca/doccia, soffione in abs
356SD20X, colonna doccia in ottone telescopica,
altezza asta regolabile 329A, doccetta in abs con
3 funzioni 318CP, flessibile 150 cm.

Shower set including: exposed mixer with bath/
shower diverter, abs shower head 356SD20X,
telescopic brass shower column, with height-
adjustable rod 329A, 3-function abs hand shower
318CP, 150 cm flexible hose.

2 | 15l

MK

Set doccia composto da: miscelatore esterno
con attacco superiore, soffione in abs @ 20cm
354EC20X, colonna doccia in ottone telescopica,
altezza asta regolabile, con deviatore 330A,
doccetta in abs con 3 funzioni 318MP, flessibile

Shower set including: exposed mixer with
upper connection, abs @ 20 cm shower head
354EC20X, telescopic brass shower column,
with height-adjustable rod, with diverter 330A,
3-function abs hand shower 318MP, 150 cm



ENERGY




ENERGY ECO & una collezione monocomando dal design moderno e ENERGY ECO is a single-lever collection with a modern and youthful

giovanile, creata per controllare e ridurre i consumi idrici ed energetici in casa. design, created to control and reduce water and energy consumption in
La combinazione di piti tecnologie di risparmio permette infatti di limitare alla the home. The combination of different saving technologies limit to the
sola necessita sia il consumo di acqua che l'utilizzo di acqua calda, senza actual need both the consumption of water and the use of hot water,
stravolgere le abitudini quotidiane. La serie & dotata di cartuccia ENERGY without upsetting daily habits. The series is equipped with a @ 35 mm
SAVING a dischi ceramici @ 35 mm. ceramic disc ENERGY SAVING cartridge.




ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIRONMENT

WATER SAVING

PROGRAMMA ECO
ECO PROGRAM |~

Il programma ECO nasce per il controllo dei consumi, per un reale risparmio
sia economico che ambientale. WINNER ECO combina diverse tecnologie
di risparmio: cartuccia ENERGY SAVING, aeratore WATER SAVING, anello
ANTISCALDING, leva WATER SAVING DYNAMIC.

Funzioni standard incluse:

La cartuccia _di serie evita la richiesta accidentale e invo-
lontaria di acqua calda, consentendo un risparmio energetico.
Questa funzione prevede I'apertura in sola acqua fredda quando la leva &
allineata alla bocca del miscelatore; per 'erogazione di acqua calda & invece
necessario un movimento volontario della leva verso sinistra.

Aeratore_di serie. | miscelatori WINNER ECO sono dotati di
serie di un aeratore con limitazione di portata di 6 litri al minuto (disponibile
anche nelle varianti da 8, 4, 3 L / min).

Per ottimizzare il risparmio, la collezione WINNER ECO puo essere integrata,
su richiesta, anche con le seguenti tecnologie opzionali:

Tecnologia_per limitare la temperatura massima dell'acqua
erogabile. Questa tecnologia applica una speciale ghiera sulla cartuccia che
permette, previa regolazione durante l'installazione, la limitazione della tem-
pera-tura massima erogabile, impedendo la completa rotazione della maniglia
verso 'acqua calda.

Tecnologia_: un promemoria per utilizzare solo

la quantita di acqua strettamente necessaria ad ogni operazione. Questo si-
stema permette di percepire una leggera limitazione allapertura della leva
intorno al 50% dell'erogazione massima d'acqua del miscelatore: un invito
per l'utente a non aprire completamente il flusso dell'acqQua Quando non stret-
tamente necessario. Superando Questa leggera resistenza, I'erogazione del
flusso al 100% della portata rimane sempre possibile e con la solita morbi-
dezza della leva.

STANDARD ECO

Design e tecnologia ambientale
Design and environmental technology

ECO program is created to control consumption for effective economic and en-
vironmental savings. WINNER ECO combines different saving technologies:
ENERGY SAVING cartridge, WATER SAVING aerator, ANTISCALDING ring,
WATER SAVING DYNAMIC lever.

Standard features included:

_canridge as standard equipment avoids the accidental and
unintentional request of hot water, thus allowing energy savings.

This function provides for opening in only cold water when the lever is aligned
with the mixer spout; for the supply of hot water a voluntary movement of the
lever to the left is instead necessary.

_aerator.‘ WINNER ECO mixers are standard equipped with
a low flow aerator with a limitation of 6 liters per minute (also available in 8, 4,
3 L/ min variants).

To optimize savings, WINNER ECO collection can also be easily integrated,
on demand, with the following optional technologies:

_ring technology to limit the maximum temperature of the
water supplied. This technology applies a special ring nut on the cartridge

that allows, after adjustment during installation, the limitation of the maximum
deliverable temperature, preventing the complete rotation of the lever towards
hot water.

— technology: a reminder to use only the amount of

water strictly necessary for each operation.

During the opening phase this system provides a slight limitation of the lever
around the 50% of the maximum water supply: an invitation for the user not to
fully open the water flow when not strictly necessary. By overcoming this slight
resistance, the delivery of the flow at 100% of the flow is always possible and
with the usual softness of the lever.

OPTIONAL ECO

ENERGY SAVING :

{4 WATER SAVING :
OPTIONS:
3 L/MIN

4 LIMIN
8 LIMIN

COD. 83L6
STANDARD 6 L/min

&= ANTISCALDING :

" WATERSAVING  ememri
DYNAMIC : CLOSE 0




La serie Eco viene proposta in una gamma di articoli in cui la tecnologia Eco
trova migliori benefici nelluso.

Gli articoli doccia e vasca non sono stati proposti in Quanto si presuppone che
non vi sia la necessita di apertura in acqua fredda in Quanto gli ambienti vasca e
doccia sono generalmente utilizzati per loro natura con acQua miscelata/calda.
Per completare la gamma Eco con gli articoli vasca/doccia si consiglia di
utilizzare la serie nella versione cartuccia standard.

Le versioni eco vasca e doccia sono comunque disponibili a richiesta.

ENERGY ECO

FLESSIBILI MADE IN ITALY,

IN GOMMA ALIMENTARE EPDM,
RACCORDATI CON MACCHINE
AUTOMATICHE

MADE IN ITALY FLEXIBLE HOSES,
WITH EPDM ALIMENTARY RUBBER,
MADE BY AUTOMATIC
ASSEMBLING MACHINES

The Eco series covers a range of items in which the Eco technology finds best
benefict of use.

The shower and bathtub items are not offered because it is assumed that there
is no need to open in cold water as the bathtub and shower environments are
generally used with mixed/hot water for their nature.

To complete the Eco range with bath/shower items, we suggest to use the
series in standard cartridge version.

The bath and shower eco versions are anyway available on demand.

CARTUCCIA MADE IN ITALY
TECNOLOGICA REALIZZATA
CON PLASTICA ALIMENTARE
ECO FRIENDLY

MADE IN ITALY ECO FRIENDLY
TECHNOLOGIC CARTRIDGE

AERATORE A
RISPARMIO IDRICO
WATER SAVING
AERATOR



LAVABI ECO - ECO WASHBASIN MIXERS F']

10,6 cm

EYE10LT6
Miscelatore monocomando lavabo, con scarico.
Single-lever basin mixer, with pop-up waste.

CR

31,5¢cm
=

- 225¢em

d

EYE1OLLT
Miscelatore monocomando lavabo alto L, con
click-clack con troppo pieno.

Single-lever L high basin mixer, with click-clack
waste with overflow.

CR

Rt

EYE11LLT6
Miscelatore monocomando lavabo alto L, senza
scarico.

Single-lever L high basin mixer, without waste.

CR

EYE20LT6

Miscelatore monocomando bidet, con scarico.

Single-lever bidet mixer, with pop-up waste.
CR

EYE11LT6
Miscelatore monocomando lavabo, senza scarico.
Single-lever basin mixer, without waste.

CR

2220m o

Miscelatore monocomando lavabo senza scarico,
con canna corta girevole a “U”, tipo lusso.
Single-lever basin mixer without waste, with short
swivel “U” spout, luxury type.

CR

BIDET ECO - ECO BIDET MIXERS F':'

EYE22LT6
Miscelatore monocomando bidet, senza scarico.
Single-lever bidet mixer, without waste.

CR

~465cm

- 106cm

EYE12LT6
Miscelatore monocomando lavabo, senza scarico
e senza foro sul corpo.

Single-lever basin mixer, without waste and
without body hole.

EYE15LT6

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo,
con piastra rettangolare in ottone.

Single-lever built-in basin mixer, with rectangular
wall plate in brass.

CR

EYEG5WLTG6
Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di:
doccetta shut-off, supporto doccia-presa acqua su
piastra in ottone e flessibile doccia cm 120.
Built-in - shower mixer set including :shut-off,
shower holder-water punch on flange, all in brass
and shower flexible cm 120.

CR



SOFFIONI - SHOWER HEADS F:’

351AXLT8
Soffione con disco anticalcare a snodo @ 7 cm con limitatore di portata a 8 litri/
minuto, con scatola.

Shower-head with anti-limestone jet @ 7 cm with balljoint with 8 liters/minute
flow limiter, box included.

CR

| 1 b
Wimr -

357UFS25XLT8
Soffione doccia ultra piatto in acciaio inox lucidato a specchio 25x25¢m, con
limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.

Ultra slim stainless steel mirror polished shower head 25x25 cm, with 8 liters/
minute flow limiter, box included.

CR

354EC20XLT8
Soffione a pioggia minimale, in abs cromato @ 20 cm, con getti in silicone
anticalcare con limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.

c.p. abs shower head, rain jet @ 20 cm, with anti-limestone silicon jets with 8
liters/minute flow limiter, box included..

CR

.“
ity R
357UFM25XLT8

Soffione doccia ultra piatto in acciaio inox lucidato a specchio @ 25 cm, con
limitatore di portata a 8 litri/minuto, con scatola.

Ultra slim stainless steel mirror polished shower head @ 25 cm, with 8 liters/
minute flow limiter, box included.

CR

CUCINA ECO - ECO KITCHEN MIXERS F:'

-

- 335om -

~2350m-

EYE42RLT6

EYE41LT6

EYE72LT6

Miscelatore monocomando monoforo 90°, con
canna alta girevole a “U".

Single-lever sink mixer 90°, high swivel “U” spout.

CR

Miscelatore monocomando monoforo 90° per
lavello, con bocca alta girevole ed abbattibile, tipo
lusso, modello sottofinestra.

Single-lever one-hole sink mixer, with swivel and
foldable high spout, luxury type, under window

lype. CR

Miscelatore monocomando per lavello a muro
con canna girevole 20 cm.

Single-lever wall mounted sink mixer with swivel
spout length 20 cm.

CR
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LEGENDA ICONE - /CONS LEGEND

Acciaio INOX r—
Stainless Steel 2

RUBINETTERIA - FAUCETS

r

Con scarico
With pop-up waste

Con scarico in plastica
With plastic waste

Con Click-Clack
With Click-Clak

Con Click-Clack con Troppo Pieno
With Click-Clak with Overflow

Senza Scarico
Withoute Waste

Eco
Eco

CUCINA - KITCHEN

Bocca Girevole
Swivel Spout

Corpo girevole
Swivel body

Doccetta Orientabile
Adjustable handshower

Doccetta Estraibile
Pull-Out Handshower

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY

|~

Touch-Me
Touch-Me

Tempor Touch
Tempor Touch

Con Luce Led
Whit Led Light

Con Batterie Alcaline Incluse
With Alkaline Batteries included

Alimentazione Elettrica
Power Supply

.'})).

(N

TH

Perfect Tune: Prodotto diponibile in piu varianti.
Perfect Tune: Product available in different variants.

Cartuccia Energy Saving
Energy Saving Cartridge

Limitatore di Temperatura
Antiscalding

Risparmio Idrico Dinamico
Water Saving Dynamic

Risparmio Idrico
Water Saving

Risparmio Energetico
Energy Saving

Risparmio Idrico e Energetico
Water and Energy Saving

Bocca Abbattibile
Folding Spout

Doccetta a due funzioni
Two functions hand shower.

Acqua Frizzante
Sparkling Water

Acqua Potabile
Drinking Water

Azionamento a Sensore
Sensor Control

Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie
With Timing for washing/machine and Dish/Washer

Con filtro incluso
With filter included

Con Batterie al Litio Incluse
With Lithium Batteries included

Termostatico
Thermostatic



SOFFIONI - SHOWER HEADS DOCCETTE - HANDSHOWERS

Wide coverage rain effect

Getto effetto pioggia a risparmio idrico

Water-saving rain effect jet

Con Multigetto
With Multi Jet

Con Getto a Cascata
With Waterfall Jet

Getto Nebulizzato
Nebulized Jet

Cromoterapia
Colortherapy

Autopulente
Self-Cleaning

Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

KIT DOCCIA - SHOWER KIT

=5\

nm Getto effetto pioggia ad ampia copertura — Posizione d'interruzione getto
1

Stop flow position

Getto intenso esterno con getto effetto pioggia
interno
Intense external jet with internal rain effect jet

Getto intenso a risparmio idrico
Intense water-saving jet

Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia
Vigorous massage wide coverage rain jet

Getto vigoroso concentrato e getto esterno
Concentrated vigorous jet and external jet

Getto vigoroso concentrato
Vigorous concentrated jet

Getto Aerato Intenso
Intense Aerated Jet

Getto vigoroso effetto pioggia
Vigorous rain effect jet

Getto Vigoroso ed Ampio
Vigorous and Wide Jet

Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno
a risparmio idrico

g_'.'ir.[__ 2Vie ; Wide coverage spray jet and intense water saving
WIS | 2Wways external jet
) — Getto soft aerato mischiato ad un getto vigoroso a
'4!:;?" 3 Vie {i risparmio idrico
FFArS 3 Ways Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving
jet
4ViE 4 Vie — . ) ) o
Ntk 4 Ways i P|ogg|§1 soft a risparmio idrico
it Soft rain water saving
VIE | 5Vie

el 5 Ways . | Getto Esterno

\ External Jet

Flessibile Lungo 120 cm =

20

Flexible Lenght 120 cm

Flessibile Lungo 150 cm
Flexible Lenght 150 cm

Flessibile Lungo 200 cm
Flexible Lenght 200 cm

Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

.

o™

Colonna Doccia Girevole
Swivable shower column

Colonna Doccia Telescopica
Telescopic shower column
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REMER RUBINETTERIE S.P.A. UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:
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(M) ltaly
Tel. +39 0363 364 330 EXPORT COMMERCIAL DEPARTMENT:
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